
 EA897E-35A（1速式）
EA897E-35B（3速式：強･中･弱）
工業用換気扇　[35cm]

仕様 速度調節 1速式 3速式
＆　 区分 （強･中･弱）

品番 EA897E-35A EA897E-35B
羽根径 　　　　　　　　　　　　　350mm
電源 　　　　　　　　　　　単相100V

定格出力 　　　　　　　　　　　　　100W
極数 　　　　　　　　　　　　　4Poles

周波数 　　　　　　　　　　　　50/60Hz
消費電力 　　　　　　　　　　　　115/140W
最大風量 　　　　　　　　　　　　37/42m3/min

重量 9.0kg 9.5kg
サイズ 　　　　　　　　467×467×245（Ｔ）mm
騒音値 　　　　　　50Hz：49dＢ　　　60Hz：52.5dＢ
備考 ｽｲｯﾁは付属していません。 3速ｽｲｯﾁ付

○ スチール製
○ 壁面開口サイズ  □350X350mm或はφ350mm
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