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風圧式シャッター風圧式シャッター風圧式シャッター風圧式シャッター説明書説明書説明書説明書    

■■■■           〒543-0062 大阪市天王寺区逢阪 2-4-24 ■■■■（説明書 No．SCFS 1005-200313） 

安全に関するご注意 

●組立て・据付、運転（操作）、保守・点検の前に、必ずこの説明書および有圧換気扇の取扱説明書・付属書

類をすべて熟知し、正しくご使用ください。 

機器の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてについて習熟してから、ご使用ください。 

●ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止

するためのものです。 

 注意注意注意注意：：：：    

取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、物的損害が発生する可能性があります。 

状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。内容を必ず守ること。 

 

 

 絵表示の形状と意味  

 
△ 

△形状は、警告・注意を促す

内容です。 
 

形状は、禁止の行為である

ことを告げるものです。 
● 

●形状は、行為を強制したり

指示する内容です。 

 

 

●設置の際の注意事項●設置の際の注意事項●設置の際の注意事項●設置の際の注意事項■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■    

    注注注注    意意意意    

 

設置は、有資格者や専門業者が行う。 

＊雨漏りを原因とした事故や、ケガの恐れが

あります。 

 

設置工事や保守点検の際は、安定した台を

足場として使用する。 

＊転倒して、ケガをする恐れがあります。 

 

腐食性ガスの発生する場所に設置しない。 

＊部品が腐食して、破損や落下によるケガ

などの原因になります。防食型シャッター

（別注品）を使用してください。 

 

振動のある場所に設置しない。 

＊共振を起こし、部品の破損を原因とした

事故や、雨漏りの原因になります。 

 

設置場所は、充分な強度のある場所を選ぶ。 

＊シャッターの落下による事故の原因になり

ます。 

 

設置の際は、ボルト・ナットで確実に締付ける。 

＊設置に不具合があると、落下による事故や

ケガの恐れがあります。 

 

排気口をふさがない。 

＊換気扇モータ焼損による火災の原因になり

ます。 

 

壁面以外に設置しない。 

＊落下によるケガや事故の原因になります。 

 

１．１．１．１．シャッターに適合する有圧換気扇シャッターに適合する有圧換気扇シャッターに適合する有圧換気扇シャッターに適合する有圧換気扇 
スイデン有圧換気扇専用のシャッターです。 

シャッターは、換気扇作動時の風圧により開閉する風圧式です。 

換気扇のハネ径により、適合するシャッターをご選択ください。 

有圧換気扇の公称ハネ外径 適合するシャッター品番 

２５０ｍｍ 

３００ｍｍ 

３５０ｍｍ 

４００ｍｍ 

５００ｍｍ 

６００ｍｍ 

７５０ｍｍ ＳＣＦＳ-７５ 

９００ｍｍ ＳＣＦＳ-９０ 

スイデン有圧換気扇専用 

専用シャッター 
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２．２．２．２．各部の寸法各部の寸法各部の寸法各部の寸法（寸法図と寸法表を照らし合わせてご参照ください） 

≪寸法図≫ 

SCFS-２５･３０･３５･４０･５０ SCFS-６０ SCFS-７５･９０ 

 

≪寸法表≫ 

品 番 

□

Ａ 

□

Ｂ Ｃ Ｄ Ｆ Ｇ Ｈ ｍ ｎ 埋込取付け枠寸法 

ＳＣＦＳ-２５ ３４５ ３０５ ― ― ２９２ ２７５....２ （１５７）  ４ ２ ３００×２８０ 

ＳＣＦＳ-３０ ４１４ ３７４ ― ― ３６４ ３４７....２ （１４７）  ４ ３ ３７０×３５５ 

ＳＣＦＳ-３５ ４６０ ４２０ ― ― ４１０ ３９３....２ （１５２）  ４ ３ ４１５×４００ 

ＳＣＦＳ-４０ ５１０ ４７０ ― ― ４３０ ４１３....２ （１５７）  ４ ３ ４３５×４２０ 

ＳＣＦＳ-５０ ６４７ ６０７ ３００ ６２０ ５５７ ５４０....２ （１５７） １２ ４ ５６５×５４５ 

 

品 番 

□

Ａ Ｂ Ｃ 

□

Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ ｎ 埋込取付け枠寸法 

ＳＣＦＳ-６０ ７６５ ４１０ １７７....５ ７３０ １７....５ ６４５ ６２８....２ （１５２） ５ ６５０×６３５ 

 

品 番 

□

Ａ Ｂ Ｃ 

□

Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ ｎ 埋込取付け枠寸法 

ＳＣＦＳ-７５  ８５０ ４６０ １９５ ８２０ １５ ７７０ ７５３....２ （１５２） ６ ７７５×７６０ 

ＳＣＦＳ-９０ １０００ ５１０ ２４５ ９７０ １５ ９４０ ９２３....２ （１５７） ７ ９４５×９３０ 

 

３．３．３．３．取付けかた取付けかた取付けかた取付けかた 
    注注注注    意意意意    

 

脱落事故防止のため、有圧換気扇の取付け穴

を利用し、確実に堅牢に取付ける。 

＊取付けが不完全だと、落下してケガの原因

になります。 

 

取付けに、木ネジを使用しない。 

＊木ネジでの取付けは、ゆるんで落下する

危険性があり、ケガの原因になります。 

 

注記 

①製品には、ボルトなどの取付け用部品は付属していません。 

Ｍ８ボルト・φ８平ワッシャー・φ８スプリングワッシャー・Ｍ８ナットをご用意ください。 

②ボルトの長さは、取付け面の厚さを考慮して、適正な長さのボルトを用意してご使用ください。 

③ボルト・ナットを締め過ぎると、シャッターのフレームが歪み、風圧での開閉ができなくなります。 

締め過ぎにご注意ください。 

④シャッターは壁面設置専用です。 

天井などに、上向きまたは下向きに設置すると、開閉動作が正常にできません。 

 

●シャッターの大きさにより、ボルト類の必要数は

異なります。 

シャッター品番 ボルトなどの必要数 

SCFS-２５～６０タイプ ４セット 

SCFS-７５～９０タイプ ８セット 

●シャッターの取付け穴は、換気扇本体の取付け穴

と同寸法です。 

●シャッターと換気扇本体で、取付け面を挟んで、

ボルト・ナットで確実に取付けてください。 

●シャッター取付け後は、シャッター取付け面の

全周を防水コーキングしてください。 

取付け面 

風の方向 

有圧換気扇 

φ８スプリング 

    ワッシャー 

Ｍ８ナット 

φ８平ワッシャー 

Ｍ８ボルト 

φ８平ワッシャー 

フレーム 

シャッター 
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