
直径(mm) 山数
230 36
255 40

品番
EA898B-4
EA898B-4B

エンジン排気量
20cc以上用
25cc以上用

草刈機用チップソー

笹や山林の下刈り、かん木・雑木刈りに威力を発揮

●穴径…25.4mm
●厚さ…1.25mm（切刃）
●用途…畦草・雑草
　　　　　　笹・すすき
　　　　　　山林の下刈
　　　　　　かん木・雑木


