


取扱説明書をよく読んで内容を
十分理解し、誤った使用で不慮
の事故をおこさないように注意
してください。

保安帽（ヘルメット）、保護め
がね、手袋、安全靴など保護具
を着用してください。

飛散防護カバーを所定の位置に
取付けてください。

刃物には十分注意してくださ
い。運搬時、保管時は刈刃カバー
を取付けてください。

刈払機の作業者から 15m 以内を危険区域とし、この
中に作業者以外の人が入らないこと。また、数台同
時に作業をするときもこの距離を守ってください。

感電のおそれがあるので、雨中
や湿った場所またはぬれた場所
では使用しないでください。

刈刃からの飛散物に注意してく
ださい。

電源コードが損傷した場合は、
電源プラグを抜き、新品と交換
してください。











電源プラグ
を抜く







つば付帽子

山や傾斜地ではヘル
メットまたは規格に
適合した帽子を着用







電源プラグ
を抜く



回転方向 危険位置





ブレーカーボタン

スイッチ
（トリガ）

セフティ
ロックボタン

刈刃

ギヤケース
飛散防護カバー

モーターハウジング

ハンガー

電源プラグ左手ハンドル

右手ハンドル

メインパイプ（ギヤケース側）

ジョイント

メインパイプ(本体側)

ノブボルト

ストッパーピン







刃受金具

本製品

　　刈刃
（チップソー）

ボルトカバー

押えボルト
（M8）

刃受金具

　　刈刃
（チップソー）

押えボルト
（M8）

本製品
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キャップ固定穴

パイプ
（ギヤケース側）

外す

電源プラグ
を抜く

ジョイント

キャップ

パイプ
（本体側）

外す

シャフト
（本体側）



ジョイント

ストッパーピン

固定穴

 パイプ
（ギヤケース側）

①引き上げる

③放す

②さし込む

しまる

ジョイント

ノブボルト

 パイプ
（ギヤケース側）

 パイプ
（本体側）

ゆるむ

ノブボルト

ジョイント



左手ハンドル

右手ハンドル
（スイッチ側）

ハンドル
固定金具A

ハンドル
固定金具B

六角穴付ボルト

六角棒レンチ
（5mm)

六角穴付ボルト

メインパイプ

飛散防護カバー
位置ラベル

飛散防護カバー

押え金具

六角棒レンチ（5mm)



刈刃カバー

フック

刈刃



ドライバー付ソケット

ボルトカバー

押えボルト
（M8）

ゆるむ

六角棒レンチ
(4mm）



○ ×

刈刃の穴が刃受金具の
凸部にはまっていない

ボルトカバー

ギヤケース

刃受金具 凸部

押えボルト（M8）

固定穴

刈刃の穴

刈刃

六角棒レンチ
（4mm）

ドライバー付ソケット
押えボルト
（M8）

しまる

回転方向



電源コード

延長コード

電源プラグ
を抜く



❶ ❸

❶

❷
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銘板

スイッチ
（トリガ）

セフティロックボタン



スイッチ
（トリガ）

セフティロックボタン





刈刃直径1/2
この部分で刈る

刈刃を左に振るときに刈込む

この部分では
刈らない

ブレーカーボタン



給油口ボルト

ギヤケース

電源プラグ
を抜く

4mm

R 3mm
R 3mm



警告ラベル
貼付け位置













対象商品 外観色調 生産時期 製造番号

MS-350 ダークグリーン

グリーン

ダークブルー
ダークブルー

S-801
S-801S
S-801M

1999年～2001年 44001～52000
90001～103000

12001～15730
6001～7828
7001～9000

178001～185000
2001年～2002年
2006年～2007年

2000年～2001年
2004年～2005年

2001年


