


取扱説明書をよく読んで内容を
十分理解し、誤った使用で不慮
の事故をおこさないように注意
してください。

保安帽（ヘルメット）、保護め
がね、手袋、安全靴など保護具
を着用してください。

飛散防護カバーを所定の位置に
取付けてください。

刃物には十分注意してください。
運搬時、保管時は刈刃カバーを
取付けてください。

刈払機の作業者から 15m 以内を危険区域とし、この中に
作業者以外の人が入らないこと。また、数台同時に作業
をするときもこの距離を守ってください。

刈刃が足に接触し、けがをするおそれがあるので、メイン
パイプを適正な長さに調整して使用ください。

感電のおそれがあるので、雨中
や湿った場所またはぬれた場所
では使用しないでください。

刈刃からの飛散物に注意してく
ださい。









電池パックの液が目に入ったら直ちにきれいな水で十分に洗い、
医師の治療を受けてください。













つば付帽子

山や傾斜地ではヘ
メットまたは規格
適合した帽子を着用









回転方向 危険位置







電源プラグ









電池パック
取付け側

工具取付け側

ベルト
フック





ランプ

充電器

電池パック



　赤 点　灯 充電している状態。

表示内容

　緑 点　滅 充電器をコンセントにさし込んだ状態。

　緑 点　灯  充電が完了した状態。

　赤 点　滅 電池保護のための初期充電状態。※   

ランプの表示表示モード

　緑 短点滅

緑・赤 短点滅
  （交互）

充電器（UBC-1802L ／ UBC-1803L）ランプ表示

電池パックの温度が充電に適した温度でない状態。
・充電に適した温度になると自動的に充電を開始します。

充電できない状態。
・電池寿命または電池パックの故障が考えられます。

 充電前

 充電中

 保護充電中

 充電完了

 温度待機

 充電不可

※ 購入後、初めての使用時や、長期保管後の電池パックは“保護充電中”になる場合があります。
 保護充電が終了すると、自動で“充電中”に切り替わります。

表 1





補助ハンドル

六角ボルト

締付ノブ

ネジ

補助ハンドル

締付ノブ ゆるむ
しまる



メインパイプ

メインパイプ

しまる ゆるむ
固定レバー

収納状態

レンチピン六角棒レンチ
六角棒レンチ レンチピン



ナベ小ネジ

飛散防護カバー

刈刃カバー

フック

フック
刈刃



六角棒レンチ

ゆるむ
レンチピン

六角穴付ボルト

ボルトカバー

ロール
ガード

モーター
ハウジング

刃受金具



六角穴付ボルト

ボルトカバー

刈刃

刃受金具
（凸部）

モーター
ハウジング

ロールガード

　刃物
回転方向

刈刃の穴が刃受金具の
凸部にはまっていない





六角棒レンチ

ゆるむ
レンチピン

六角穴付ボルト

ボルトカバー

ロール
ガード

モーター
ハウジング

刃受金具

あんぜんローターは、付属のナイロンコードを使い、草を刈る時に使用するものです。
柔らかく背の低い雑草、壁キワや石がある場所での刈払い作業にはナイロンコードを使うと
安全です。





肩掛バンド

吊金具

ハンガー

ハンドル



②

①





平行

地面
刈刃

地面

刈込み方向
傾ける

あんぜんローター





モーターハウジング

取付溝

キワ刈りガード

突起部

地面

刈刃

安定板
地面

平行



六角棒レンチ

ゆるむ
レンチピン

六角穴付ボルト

ボルトカバー

ロール
ガード

モーター
ハウジング

刃受金具



刈刃の穴が刃受金具の
凸部にはまっていない





4mm

R 3mm

R 3mm



防じんカバー

防じんカバー

防じんスポンジ
溝部

ツメ

溝部

ツメ

防じんカバー

防じんスポンジ

A



警告ラベル
貼付け位置











対象商品 外観色調 生産時期 製造番号

MS-350 ダークグリーン

グリーン

ダークブルー
ダークブルー

S-801
S-801S
S-801M

1999年～2001年 44001～52000
90001～103000

12001～15730
6001～7828
7001～9000

178001～185000
2001年～2002年
2006年～2007年

2000年～2001年
2004年～2005年

2001年


