
●電源…１００V
●消費電力…５００Ｗ
●吸収仕事率…１０５W
●サイズ…２０６（Ｗ）×１５７（D）×４３９（Ｈ）
●本体重量…2.3ｋg
●コードの長さ…８m
●集じん容積…4.0リットル
●布フィルター

○作業がラクなショルダーバンド付コンパクトタイプ。
・肩にかけてオフィスビルや事務所のちょっとした場所の清掃に
手軽に使えます。
・集じん容積が大きいのでごみ捨て回数が少なくてすみます。

●付属品
①延長管
②すき間（サッシ）用吸口
③棚用吸口
④床用吸口
⑤コード（８m）
⑥ホース(1.4m)：EB899HB-9
⑦部品収納バンド
⑧ショルダーバンド

EA899HB    業務用掃除機
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