
ＥＡ８９９ＨＧ－２
（クリーンルーム用掃除機）

《仕様》
・電源…AC100V（50/60Hz）・1050W
・吸込仕事率…320W
・集じん容量…4.5L
・騒音値…62dB
・サイズ…283×327×657（H）mm
・重量…10.2kg
・付属品…ﾎｰｽ1.4m、ﾌﾛｱｰﾉｽﾞﾙ、すき間ﾉｽﾞﾙ、棚用自在ﾉｽﾞﾙ、電源ｺｰﾄﾞ8m
              替紙ﾊﾟｯｸ11枚
・ナノチタン、アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
・鋼板製ボディ

《特長》
・広い場所にも対応できる、高清浄大容量タイプ
・0.15マイクロメートルの超微細じんを99.9995％キャッチ
・業界初ナノチタン採用、ニオイやアレル物質（ダニ・スギ花粉など）も除去「ナノチタン・
アレルオフ除菌消臭ULPA（ウルパ）フィルター」

《ごみがたまったら》
・ゴミの捨て型

《クリーンルームへ持ち込む場合のご注意》
高い清浄度を厳密に維持しなければならない区域へ持ち込む場合には、掃除機に付着
したごみを除去してください。
○ケースを開き、付属品も含めてエアーシャワーで洗浄するなどの方法で掃除機全体から
ごみを除去してください。
○一般の雰囲気では、掃除機を運転しなくても静電気などの原因で大気中の浮遊じん埃が
掃除機に付着します。

1.ｸﾗﾝﾌﾟを外し、ｹｰｽを
持ち上げ外す

2.板ばねを軽く持ち上げ
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰを外す

3.ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰから紙袋を外し、
紙袋にふたをして捨てる

注意）
・ゴミがこぼれないよう、ゆっくり
取り出して下さい。
（ﾓｰﾀｰ部にごみが浸入し故障の原因
になります）


