
EA899SA-1 乾湿兼用クリーナー

◆特　　長
●ハイパワー
●油・液体･粉じんなど立て続けに吸引可能。
●手動式塵落とし装置内蔵。
●フィルター保守が手軽にできる。
●主要部品は金属製の高剛性ボディ。
　（ハードな工業･産業用での使用にも頑丈なボディで安心）
●モーター・ユニット以外は水洗いできます。
　（腐食しやすい原料クズを吸引する食品工業や清潔さをアピールしたい職場に最適です。）

◆仕　　様
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電源コード
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タンク名称

実効タンク容量

（液体／粉じん）※

サイズ

重　量

フィルター種

付属品 φ38GLMMホース（2m付き）…1本

.樹脂直管パイプ（2本） ………1組

φ38-25T型ノズル……………1個

φ38-20水切ノズル …………1個

φ38スキマノズル大 …………1個

段付きノズル ………………1個

フロート内蔵

ちりおとし

　（フィルター表面払い落とし装置）内蔵

※万能型のタンク実効容量の「液体/粉じん」の量は、それぞれ液体と粉じんだけを吸引した場合の容量です。

　合計した量がタンク容量ではありませんのでご注意ください。

◆吸えるもの
●液体…オイル、油、雨水、泥水、ジュース（油も吸引できますが、防爆型ではありません。）
●固体…小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず。
●粉体…ほこり、砂塵、各種原料粉、切削粉、切粉。

474X600X963(H)mm
21.5kg

万能型Aフィルターセット（不織布フィルター）

ロングGタンク

37L／44L

径φ38mm×長さ2m

表面積0.48 m
2

長さ 8m（アース端子付き）

30 kPa（モータ単体では32 kPa）

75 dB

11.5 A

2.6 m
3
/min（モータ単体では2.9 m

3
/min）

100 V　(50/60Hz）

1,100 W


