
【はしご兼用脚立（ワイドステップ）】
脚立長 はしご長 脚立有効長 天板サイズ ステップ数 重量

(m) (m) (m) (mm) （天板含む） (kg)

廃番 EA903AB-1A 0.52 1.13 0.52 2段 2.6

EA903AB-2A 0.82 1.75 0.52 3段 3.6

EA903AB-3A 1.11 2.37 0.81 4段 4.5

EA903AB-4A 1.41 2.99 1.11 5段 6.7

EA903AB-5A 1.70 3.60 1.40 6段 8.4

EA903AB-6A 1.99 4.22 1.70 7段 10.0

●アルミ合金製
●最大使用荷重…130kg
  (-1Aのみ120kg)
●奥行60mmのワイドステップ

252×157

品番

251×160

※脚立有効長…天板下の2段目の
ステップから地面までの高さ

AB-3A



EA903AB-1A図面



EA903AB-2A図面

130kg



EA903AB-3A図面

130kg



EA903AB-4A図面

130kg

6.7kg



EA903AB-5A図面

130kg

8.4kg



EA903AB-6A図面

130kg

10.0kg


