
火気と高温に注意
高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、
危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。
②火気を使用している室内で大量に使用
しないこと。③高温にすると破裂の危険
があるため、直射日光の当たる所や火
気等の近くなど温度が４０度以上となる
所に置かないこと。 ④火の中に入れない
こと。⑤使い切って捨てること。
高圧ガス：LPG

防錆スプレー〔品　名〕
400ml〔内容量〕
未同定物質
ｎ－ブタン
プロパン
石油ナフサ
キシレン
酢酸ブチル
酸化亜鉛
ブタン－２－オン＝オキシム

〔成　分〕

〔使用方法〕
洗浄剤等で使用する箇所の表面を洗浄・脱脂を行って
下さい。スプレー缶内部のミキシングボールが缶に当
たる音が聞こえるまでスプレー缶を振って下さい。 
温度が20℃程度の場所で表面から25cm程度空け、均
一になるように吹き付けて下さい。塗布の仕方は図に
あるように交差させながら行って下さい。約10分後
に表面が乾き、約 10時間後には完全に硬化します。

〔使用用途〕
●  スチールの構造物　　●  鉄製のガードレール、鉄塔
●  鉄製のフェンス、手すり（バルコニー等）　　●  移動ゲート、街灯
●  塗装の修復　　●  錆が発生する可能性の高い部分(例：溶接の継ぎ目、
鉄束、角部分、ねじ及びナット等 )

工業用

スプレー
防錆
 EA920SW-10

強力な防錆・耐候性コーティングで
キレイな仕上がりが長く続く！

〔危　険〕
●  極めて可燃性又は引火性の高いエアゾール
●  高圧容器：熱すると破裂のおそれ
●  皮膚刺激
●  強い眼刺激
●  吸入すると有害
●  眠気又はめまいのおそれ
●  生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
●  授乳中の子に害を及ぼすおそれ
●  中枢神経系、呼吸器、肝臓、腎臓、
　全身毒性の障害のおそれ
●  長期にわたる又は反復ばく露による神経系、
　呼吸器の障害のおそれ
●  長期継続的影響により水生生物に毒性

〔安全対策〕
●  全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
●  熱 /火花 /裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。
●  裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
●  使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
●  スプレーを吸入しないこと。また、吸入を避けること。
●  妊娠中 / 授乳期中は接触を避けること。
●  取扱後はよく手を洗うこと。
●  この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
●  屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
●  環境への放出を避けること。
●  保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 /保護マスクを着用すること。

〔応急措置〕
●  皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹸）で洗うこと。
●  吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息
　させること。
●  眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。
　次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。
　その後も洗浄を続けること。
●  ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。また、
　医師の診断 /手当を受けること。
●  気分が悪いときは、医師に連絡すること。また、医師の診断 /手当て
　を受けること。
●  皮膚刺激が生じた場合：医師の診断 /手当てを受けること。
●  眼の刺激が続く場合：医師の診断 /手当てを受けること。
●  汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
●  漏出物を回収すること。

〔保　管〕
●  換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
●  施錠して保管すること。
●  日光から遮断し、50℃以上の温度にばく露しないこと。

〔廃　棄〕
●　内容物・容器は市町村等で定められた方法により廃棄し
　て下さい。

〔国連番号〕1950　　〔指針番号〕126

industrial grade

火気厳禁
第四類 第二石油類
120ml
危険等級Ⅲ

キャップ
ボタン

缶：スチール
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