
EA928BT-120A/-180A/-240A/-360A　アルミ伸縮ハンドル
Ver.1.1

品　　番 サイズ（mm) 作業高 段数 重さ（g)
EA928BT-120A 700～1200 ２．７m 240
EA928BT-180A 1000～1900 ３．３m 350
EA928BT-240A 1300～2500 ３．９m 450
EA928BT-360A 1900～3700 ５．１m 650

* 作業高とは、身長150ｃｍの方が使用した時の最高到達点です（目安）

●材質…パイプ：アルミ
　　　ねじ：ナイロン

●ねじサイズ…Acme　3/4"
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2段

伸縮ハンド

アメリカネジ
Acme 3/4”

アルミニウム製
伸縮２段

ツイストロック機構
（ポール同士をねじります）

（参照：EA928BT-120A～360A）

EA928BR-1 EA928BL-7


