
ねじゆるみ止め剤

■ 嫌気性接着剤は、金属の微細な隙間に充填されることで強靭な
　　プラスチック結合を形成し、確実に部品を接着します
■ 隙間ばめによる固定を可能にし、組立作業の簡素化と精度緩和
　　による機械加工費の低減に大きく貢献します
■ 異種金属の組立、シールも可能にするなど信頼性も大きく向上
■ 電子部品の小ネジから大型建設機械のボルト固定まで幅広くご使用いただけます
■ 空気に触れている間は硬化せず、空気が遮断されると硬化が
　　始まり、製品を接着します
● 内容量　　50ml　(EA933AC-6、-8は19g）
● 嫌気性 ● 必要に応じて、EA933AF-1（硬化促進剤）との併用をお薦めします

<比較表>
粘度 破壊/脱出トルク 使用温度

（m Ｐa・s) Ｎ/mm2 範囲目安（℃）
低強度

取り外し可
低強度 900～1500

取り外し可 チキソ
中強度

取り外し可
中強度 900～1400

取り外し可 チキソ
中強度

取り外し可
中強度

取り外し可

16.9～34
22.6～40

<特長>

EA933AC-1 　低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で

EA933AC-2 　取り外しも容易に行なえます

EA933AC-3 　低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で

EA933AC-4 　取り外しも容易に行なえます

　中強度タイプ。M6～M20に適します。耐油性を有しステン・アルミ

　、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。取り外しも可能です

　中強度タイプ。ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。

　液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な箇所に最適です

　高強度タイプ。潤滑性を有し、トルク-テンション比管理が重要なM20以下のボルト

　のロック、およびシールに適します。耐振動、耐衝撃・耐薬品性に優れています

　高強度タイプ。ろう状も半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。

　液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な箇所に最適です

　永久固定タイプの耐熱用（230℃）です。耐熱を要求されるM36以下のスタッド

　ボルトやボルトの固定シールに適します

　中強度タイプ。M12以下の締付け後の後浸透によるロック、シールに適します。

　溶接部や鋳物のピンホールのシールにも優れた気密性、耐圧性を示します。

EA933AC-11 　永久固定タイプ。M25以下のスタッド、ボルト、ナットのロックとシールに適します。

EA933AC-12 　耐振動・耐衝撃・耐薬品性に優れています
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