
EA940AY-1～－33
[2種ＥＰゴム]キャブタイヤケーブル

仕上外径

外径 絶縁体 外径 (mm)

素線数/素線径 （約） 厚さ （約） (約）

10m 1.2kg

20m 2.4kg

30m 3.6kg

10m 1.55kg

20m 3.10kg

30m 4.65kg

10m 1.85kg

20m 3.70kg

30m 5.55kg

10m 2.7kg

20m 5.4kg

30m 8.4kg

■構造（断面） ■仕様 ■用途
●3心 　鉱山、工業、農業、その他600V以下の
●心線色　・・・　黒、白、赤 　移動用電気機器、または配線用に。
●外装色　・・・　黒 　特に、耐油性、耐候性、耐燃性を要する
●材質 　ところに使用されます。
　　絶縁体　：　エチレンプロロピレンゴム（2種EPゴム）
　　シース　：　クロロプレンゴム　
●許容温度　・・・　-15℃～80℃

★2ページ目の資料もご確認下さい

　　　EA940AY-1

　　　EA940AY-2

　　　EA940AY-3

　　　EA940AY-21

　　　EA940AY-22

　　　EA940AY-23

　　　EA940AY-11

　　　EA940AY-12

　　　EA940AY-13

12.9

※重量はおよそ

　　　EA940AY-31

　　　EA940AY-32

　　　EA940AY-33

45/0.32 2.5 0.8 4.2

10.5

37/0.26 1.8 0.8 3.5 11.1

50/0.18 1.5 0.8 3.2

重量※

30/0.18 1.1 0.8 2.8 9.4

品番 定格容量 長さ

導体（mm)

構成

線心（mm）

13A 600V

(0.75mm2×3心)

18A 600V

(1.25mm2×3心)

24A 600V

(2.0mm2×3心)

36A 600V
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