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ボッチ内緑色塗装
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エレガントタンブラスイッチ（片切）

１ブランクチップ

ツマミ

器 台

キャップ

部 品 名 個 数

６

５

４

１

１

１

３

２

１

作 成

定 格

1
1

mm

三角法尺 度 品 名

材 質部 番

単位

摘 要処 理

ＪＥＴＳＰ
Ｅ

電気用品の記号品 番

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO.,LTD.

色：白

色：白

色：白

タッピンねじなべ２種 １

大頭丸平小ねじ ２

ＡＢＳ樹脂

ニッケルめっき･頭部白色塗装 φ４×１６

Ｍ４×７黄銅線

１０Ａ. ３００Ｖ.

Ｓ
Ｅ
Ｐ ＪＥＴ

下側のみブランクチップを装着

下側から結線する場合は、ブランクチップを取り外し上側に付け直してください

適用電線：ＶＶＦ φ１.６ ２心、φ２ ２心

結線方法：巻締め

ユリア樹脂

ユリア樹脂

ユリア樹脂

締付トルク:約０.７～０.９Ｎ･ｍ 締付トルク:約１.２Ｎ･ｍ

炭素鋼線

２０１０年 ３月 ９日

ＭＲ３０２０

色：白

キャップを外した状態

6185US3


