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MEIKOSHA CO.,LTD.

処 理 摘 要

品 番

明 工 社株式会社

単位

部 番 個 数 材 質

品 名尺 度 三角法

mm
1

1

定 格

作 成

電気用品の記号
Ｅ
ＰＳ ＴＥＪ

部 品 名

エレガント コンセント
2P.15A.125V.

極配置寸法

刃受穴
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1
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ブランクチップ

キャップ

器 台

ＡＢＳ樹脂

ユリア樹脂

ユリア樹脂 色：白

色：白

色：白

４×１８

M.K.S.15A.125V.

M.K.S.

ＳＰ
Ｅ ＪＥＴ

ＭＲ２７５５

MR2755

２００２年２月８日

タッピンねじＢタイト 炭素鋼線 ニッケルめっき,頭部白色塗装

適用電線：

結線方法：はさみ込み、巻締め、圧着端子

ＶＶＦ φ１.６ ２心

ＶＶＦ φ２.０ ２心
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