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品 番 電気用品の記号
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摘 要

品 名定 格

作 成
1

三 角 法

単位1

尺 度

材 質個 数部 番

mm

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO.,LTD.

部 品 名 処 理

２Ｐ＋Ｅ.１５Ａ.１２５Ｖ.

１

２

３

１

１

蓋 外 郭

蓋 中 駒

器 台 ポリカーボネート樹脂

ポリカーボネート樹脂

ユリア樹脂 色：グレー

ＵＬ９４ Ｖ-０

ＵＬ９４ Ｖ-０

４

５

６

６

ＳＰ
Ｅ ＪＥＴ

1

ＭＲ８６９６０－Ｎ

機器用抜け止め接地コンセント６コ口

（ランプ付)コードなし

色：白

色：白

原紙はＡ２サイズ ２００５年 ７月１３日

接地極

刃受穴

接地側極

極配置寸法

キ
１５
Ａ
１
２
５
Ｖ

Ｓ
Ｐ

Ｊ
Ｅ
Ｔ

Ｅ

１ ネ オ ン 管 １００Ｖ用パイロットランプ７

１大頭丸平小ねじ

タッピンねじＰタイトなべ 炭 素 鋼 線

黄 銅 線

ニッケルめっき

Ｍ４×８

φ３×１８

ニッケルめっき

５

コード孔ブッシング １ ポリカーボネート樹脂 ＵＬ９４ Ｖ-０色：白
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接地側極( )

電圧側極

接地極( )

☆適用圧着端子

☆電線加工寸法

丸形圧着端子・・・ Ｒ２－３.５

適用電線 仕上り外径 コ－ド孔ブッシング

☆適用電線とコ－ド孔ブッシングの対応

ＶＣＴＦ ２ｍｍ２ ３心 φ８.５

ＶＣＴ ２ｍｍ２ ３心 φ１１

使用する

使用しない
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