
ＥＡ９４０ＣＮ－１４ 片切
ＥＡ９４０ＣＮ－１５ ３路（オフライトスイッチ）

ＭＬ端子或は単線を差し込みます。
(＊撚り線は差し込めません。)

○ 定格容量  １００Ｖ／１５Ａ

（取付例：ボックス無し工事の場合） （サイズ  共通）

（取付例：ボックス有り工事の場合）

適用電線：銅単線φ1.6ｍｍ、φ2.0ｍｍ
ストリップ長：16mm
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ｽｲｯﾁをOFFにするとｽｲｯﾁ部分がｵﾚﾝｼﾞ色に光ります。



（スイッチの構造と結線方法）


