
  EA940CN-17、CN-18、CN-19　　表示付スイッチ

○定格容量…15A/300V ○適用電線…φ1.6　φ2　Cu単線
○速結式ねじなし端子構造 ○ストリップ長…16mm
○重量…CN-17：32g ○ML端子
　　　　　　CN-18：33g
　　　　　　CN-19：34g


