
9 回路表示シール 紙1

紙オフライト用カード8 1

1ランプ7

6

1つまみカバ－

ナイロン樹脂

ステンレス鋼板組立金具

電線外し釦

2

2

つまみ枠

つまみ ユリア樹脂

ユリア樹脂

ユリア樹脂器台

1

1

1

5

4

3

2

1

１５Ａ.３００Ｖ.

MEIKOSHA CO.,LTD.明 工 社株式会社

mm

処 理材 質

品 名

個 数

尺 度

1 単位

三 角 法
1

作 成

定 格

部 品 名部 番 摘 要

ポリカーボネート樹脂

<PS>E JET
電気用品の記号

品 番

ＯＦＦ
ひかる

で

１
０
０
Ｖ
用

３
路表
示
灯
は

Ａ
０
８
Ｔ

1

2

3

4

6

7

8

３
１

０
０ＰＬ

３
１

０
０

ｍ
ｍ

Ｃ
ｕ
単
線
用

１５Ａ
３００Ｖ

<
P
S
>
E
J
E
T

φ
１
.６
φ
２

お
し
外
す

お
し
外
す

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

ス
ト
リ
ッ
プ
１
６

．
．

9

5

回路図

３

１

ＰＬ
０

０

ＭＬ１３１３Ｗ－Ｎ

オフライト(３路)１００Ｖ用
ＭＬ表示付ライトスイッチ

適用電線：銅単線 φ１.６ｍｍ、φ２ｍｍ

ストリップ長：１６mm

色：白

色：白

色：白

色：透明

色：ベ－ジュ

レンズの色：緑

色：グレー

色：白

ロット番号

(一例を表す)

※表示灯は１００Ｖ用

２０１２年８月７日

44.6以下

42

1
6
.
6

０
－
０
.
４

1
0
.
4
＋
０
.
４

０

32 ±0.2
2
9
.
5

約
4
.
5

t
=
0
.
8

28
±０．２

約
8

3

2
2
.
7
±
０
．
２

7
.
3
＋
０
.
１

－
０
.
２

1.6
±０.１５

34.2

1
0

6409WUS0


