
ＥＡ９４０ＣＳ－１１ ○ ２方出
ＥＡ９４０ＣＳ－１２ ○ スチール製
（露出スイッチボックス） ○ JIS Ｃ８３４０

呼び（薄鋼） Ａ Ｈ Ｄ Ｉ Ｓ ｄ Ｔ 重量（ｇ）
ＣＳ－１１ Ｅ19 120 40 23.6 18 16 19.6±0.2 1.6 370
ＣＳ－１２ Ｅ25 120 50 29.9 20 22 25.9±0.2 1.6 450

（単位ｍｍ）


