
EA940DA-131～DA-139　押しボタンスイッチ
■仕　様
○ねじ取付タイプ

○電流容量：3A125V　AC、3A250V　AC、3A30V　DC

○接触抵抗：50mΩ以下（DC2～4V　１00mAにて）

○絶縁抵抗：DC500V　200MΩ以上

○耐電圧：AC1.0kV（端子・端子間）　１分間以上

　　　　　　　AC1.5kV（端子・アース間）　1分間以上

極数 ボタン色 ○機械的開閉耐久性：500,000回以上 ○電気的開閉耐久性：50,000回以上

黒 ○重量：-131　3.9g、-132　3.9g、-133　3.9g、-137　6.4g、-138　6.4g、-139　6.4g

緑 ○操作量：約3mm　

赤 ○操作力：1.5±0.7N（単極） ○使用温度範囲：-25～+70℃

黒 　　　　　　　3.0±1.2N（2極）

緑 ○はんだ耐熱性：はんだごてをご使用の場合温度390℃以下　4秒以内

赤
○スイッチ特性ON-<ON>
　<>はモメンタリになります。

品番

単極双投

2極双投

EA940DA-131
EA940DA-132
EA940DA-133
EA940DA-137
EA940DA-138
EA940DA-139


