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MEIKOSHA CO.,LTD.

処 理 摘 要

品 番

明 工 社株式会社

単位

部 番 個 数 材 質

品 名尺 度 三角法

mm
1
1

定 格

作 成

電気用品の記号
Ｅ
ＰＳ ＴＥＪ

部 品 名

ML1119
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３.内部回路 両切(２極)

主な仕様

回路図

５.復帰 リセットボタン方式

(部品交換補充不用)

８.取付方法 ボックス,ボックスなし両用可

及び、電気用品技術基準による

９.その他の性能 性能及び試験方法は､ＪＩＳ Ｃ ８３０４

１.型式 屋内用埋込型発信機

（非常警報用認定Ｐ型２級）

－ご注意－

この製品は主に、防災機器メーカ－用に認定用として開発されたものです。

６.結線方法 ３Ｍ方式(巻付,引締,圧着端子可能)

７.開閉性能 定格負荷で１０,０００回以上

４.押ボタン部作動押圧力 ２０.６～７７.５Ｎ

従いまして、認定は機器メーカーでお受けいただくことになります。

２００５年 ６月３０日

ＭＬ非常警報用スイッチ
（認定用）

Ｍ２.６×１６４セムスねじ 炭素鋼線

色：白

色：赤

色：黒（スモーク半透明）

色：ベージュ

色：赤

色：緑

亜鉛めっき・クロメート処理

亜鉛めっき・クロメート処理

２.定格

(ＤＣ ７Ａ.３０Ｖ.)
ＡＣ ７Ａ.３００Ｖ.

ＡＣ ７Ａ.３００Ｖ.（ＤＣ ３０Ｖ.７Ａ.）
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