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Ｅ１０ショート  AC/DC兼用タイプ

標準特性データ    絶対最大定格
発光波長 光度 消費電流 測定条件 入力電圧 動作温度

発光色 電圧 （nm) （mcd) （mA) （ＶAc) （ＶＡc) (℃）
ＤＥ－９１ 赤 640 180 3.9
ＤＥ－９２ オレンジ 610 340 3.9
ＤＥ－９３ アンバー 100Ｖ 590 140 3.9 100 110
ＤＥ－９４ グリーン 523 45 3.4
ＤＥ－９５ ブルー 468 15 3.4
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