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※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

DINレール （商品コード0255）

DINレール

DIN規格、35mm幅の機器取付金具としてご使用ください。

アルミ製（アルマイト処理仕上）

1.JIS-C-2812の規格に準拠しています。
2.端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の
位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。

3.DINレールの寸法切りも受け付けています。
（ご希望の長さを記載の上、ご連絡ください。）

特　　長

材　　質

用　　途

〈取付例〉

ADK-RT-10
ADK-RT-20
ADK-RS-10
ADK-RS-20
ADK-RG-10
ADK-RG-20

梱包数（本）穴（形状）材　質

アルミ製
アルミ製
アルミ製
アルミ製
アルミ製
アルミ製

100
50
100
50
100
50

販売単位（本）

100
50
100
50
100
50

長穴
長穴
短穴
短穴
M6用
M6用

Ｌ（定尺）（mm）

1000
2000
1000
2000
1000
2000
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