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レバースイッチ ２極  08  シリーズ  の共通仕様
定格電圧電流 電圧 電流 初期絶縁抵抗 ＤＣ 500 Ｖにて 100 ＭΩ以上

電圧 （ＡＣ） ： Ｖ 125 6 10 － － － － 耐電圧 ＡＣ 1,500 Ｖ　1 分間

電流 ： Ａ 250 3 5 － － － － 電気的開閉耐久性 10,000 回 （抵抗負荷）

100V 用ネオン球使用時の定格は AC125V のみの仕様。

200V 用ネオン球使用時の定格は AC250V のみの仕様となります。

使用温度範囲 － 20℃～＋ 70℃

半田耐熱性 300℃の半田ゴテで 3秒以内

初期接触抵抗 20 ｍΩ以下

記号 定格電流

06  6A

10 10A

記号 スイッチ特性

K ON - OFF

接続端子
1-2

- -
3-4

記号 端子部形状

Ｍ タブ端子 #187

記号 ケース色

B 黒

W 白

レバースイッチ ２極  08 シリーズ   の特徴

樹脂製で小型軽量でワンタッチ取付が可能です。
ロッカースイッチの 2極 8 シリーズと取付寸法が同じです。

レバースイッチ ２極  08  シリーズ  の形名体系
レバースイッチ２極　　　　　　“08” シリーズ　　　　　　　　　     　　　特殊記号用予備

Ｌ ２ ０ ６ Ｋ ０ ８ Ｂ Ｂ Ｍ Ａ ０ ０ ０ ０

記号 ランプ種類

A ランプなし

B ネオン球 100V 用

D ネオン球 200V 用

記号 ツマミ色

非照光式

B 黒

R 赤

W 白

照光式

D オレンジ

M 乳白

R 赤

省資
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レバースイッチ２極    08  シリーズ

レバースイッチ ２極  08 シリーズ   のリード線接続端子

レバースイッチ ２極   08 シリーズ   の外形図

S   H   I   N   D   E   N　71


