
EA940LA-1～LF-60　　ソリッドステートタイマー

品番 電圧 最大目盛時間 セット時間範囲 品番 電圧 最大目盛時間 セット時間範囲
EA940LA-1 1秒 0.1秒～1.0秒 EA940LD-1 1秒 0.1秒～1.0秒
EA940LA-5 5秒 0.2秒～5.0秒 EA940LD-5 5秒 0.2秒～5.0秒
EA940LA-10 10秒 0.5秒～10秒 EA940LD-10 10秒 0.5秒～10秒
EA940LA-30 30秒 1.0秒～30秒 EA940LD-30 30秒 1.0秒～30秒
EA940LA-60 60秒 2.0秒～60秒 EA940LD-60 60秒 2.0秒～60秒
EA940LB-1 1秒 0.1秒～1.0秒 EA940LD-102 120秒 5.0秒～120秒
EA940LB-5 5秒 0.2秒～5.0秒 EA940LD-110 10分 0.5分～10分
EA940LB-10 10秒 0.5秒～10秒 EA940LE-1 1秒 0.1秒～1.0秒
EA940LB-30 30秒 1.0秒～30秒 EA940LE-5 5秒 0.2秒～5.0秒
EA940LB-60 60秒 2.0秒～60秒 EA940LE-10 10秒 0.5秒～10秒
EA940LB-103 3分 0.1分～3分 EA940LE-30 30秒 1.0秒～30秒
EA940LB-110 10分 0.5分～10分 EA940LE-60 60秒 2.0秒～60秒
EA940LB-130 30分 1.0分～30分 EA940LF-10 10秒 0.5秒～10秒
EA940LB-160 60分 2.0分～60分 EA940LF-60 60秒 2.0秒～60秒
EA940LC-1 1秒 0.1秒～1.0秒
EA940LC-5 5秒 0.2秒～5.0秒
EA940LC-10 10秒 0.5秒～10秒
EA940LC-30 30秒 1.0秒～30秒
EA940LC-60 60秒 2.0秒～60秒
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※１．0.5s仕様の場合は、上記特性に±10msが追加されます。
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