
EA940LM-1～LM-5　　アンプ内蔵型光電センサー

小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード

品番 検出方式 検出距離 主な特徴 接続方式

EA940LM-1 透明ペットボトルタイプ回帰反射形 500mm MSR機能なし

EA940LM-2 拡散反射形 5～100mm（広視野） 広視野

EA940LM-3 距離設定形 20～200mm FGS付

EA940LM-4 回帰反射形 4m MSR機能

EA940LM-5 透過形 15m 赤外光源

コード引き出し
タイプ（2m）


