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（遮断器  (分電盤・制御盤用））

（共通仕様）
極数 2

定格絶縁電圧     Ｖ ＡＣ 500
ＤＣ 125

110V －
ＪＩＳ 110/220V （5）(注１）

定格遮断 Ｃ８３７０ 220V 5(注１）
容量  kＡ 265V （2.5）(注１）

460V 2.5(注１）
ＤＣ 125V 5

ＮＫ 125V 7.5
(注２） 250V 5

ＤＣ 125V 5
注（１）  （  ）内は定格電流１０Ａの場合です。
注（２） ＮＫ規格が必要な場合はご指定ください。(別仕様・別売)
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適合電線サイズ

  φ1.6～22mm
２


