
容量 カラー
白 （廃番）

ねずみ （廃番）
黒 （廃番）

0.2ℓ アイボリー （廃番）
赤さび （廃番）
こげ茶 （廃番）

白
ねずみ

黒
0.7ℓ アイボリー

赤さび
こげ茶 （廃番）

白
ねずみ

黒
1.6ℓ アイボリー

赤さび
こげ茶 （廃番）

EA942EB-66
EA942EB-71

EA942EB-76

EA942EB-72
EA942EB-73
EA942EB-74
EA942EB-75

EA942EB-64
EA942EB-65

EA942EB-54
EA942EB-55
EA942EB-56
EA942EB-61

品番
EA942EB-51
EA942EB-52
EA942EB-53

EA942EB-62
EA942EB-63

EA942EB-51～-76
水性錆止め塗料 〈高性能常温架橋形水系〉

美しい仕上がり。強い防錆力。

■カラーバリエーション
(色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。)

白 ねずみ 黒 アイボリー 赤さび こげ茶

■用 途
• 門扉、窓枠、鉄骨、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、とい、トタンサイディングなど
鉄部・トタンの上塗り兼用さび止め

■特 長

1. シルキーなツヤの塗膜は上塗りなしでも十分に塗膜を錆から護ります。
2. 被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。

においも少なく安全。
3. 水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。

※2液形塗料、ラッカー型塗料など強溶剤タイプの上塗り塗料は使用できません。

■うすめ液
水道水（用具洗いも）

■乾燥時間

指 触：約20分（20℃） 約30分（冬期）
半硬化：約30分（20℃） 約60分（冬期）

■塗り面積（1回塗り）

0.2ℓ：約2m2 （タタミの広さで約1枚分）

シルキーな半光沢


