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“スコッチ”印 平面紙マスキングテープ
No.2899

１．概要：

このテープは、平面紙にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。

輸送機等の塗装マスキング及び建築物の内装塗装時のマスキングに優れた性能を発揮します。

２．構造： （テープ断面の模式図）

３．物理的特性： (JIS-Z-0237)

項 目 単位 測定値

テープ厚 μｍ ８０

引張強さ N/cm ２９

伸び ％ ５

粘着力（180 度方向） N/cm １．０

注）上記数値は暫定値であり、規格値ではありません。

４．特 長：①150℃で 30 分の加熱で被着体に糊残り、変色を起こしません。

②再剥離時にテープ切れが起きず、しかも手切れ性は良好です。

③塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。

④テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます｡

５．用 途：①塗装時見切り用マスキングテープ

②マスキングペーパー養生シートの固定

③塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定

④その他、保持･結束等の一般的用途

注）耐熱性のデータは目安です。塗料･塗面の状態、作業方法により異なることがあります。

以 上

基材：平面紙（水色）

粘着剤：アクリル系粘着剤



【補足資料】７７７との比較表

項 目 単位 ２８９９ ７７７

テープ厚 μｍ ８０ ９５

引張強さ N/cm ２９ ３１

伸び ％ ５ ６

粘着力（180 度方向） N/cm １．０ １．０


