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“スコッチ”印 耐熱アルミ箔テープ 

No.433 
 
１． 概 要： このテープは､シリコン系粘着剤を塗布したアルミ箔テープで、特に耐熱性に 

  優れています。 

 

２．構 造： 

   ←基  材 ：アルミ箔（０．０５ｍｍ厚） 

   ←粘着剤 ：シリコン系 

                            色 ：光沢のあるシルバー色 

 

３．物理的特性：                           (JIS-Z-0237) 

 項目 単位 数値  

 テープ厚 mm ０．０９０  

 
引張強度 Ｎ/ｃｍ 

３１．４ 

（約８ kgf/25mm） 

 

 伸び ％ ５  

 
粘着力 Ｎ/ｃｍ 

４．７０ 

（約１２００gf/25mm）

 

＊データは平均値であり、規格値ではありません。 

 
４． 特 長： ①基材がアルミ箔ですので、熱及び光に対して優れた反射効果が期待できます。 

② 粘着剤がシリコン系ですので広い温度範囲で使用可能です。 
   再剥離用途     ：－５０℃～１９０℃ 
   剥離の不要な用途 ：－５０℃～３１０℃ 
  （この温度範囲であれば、剥がれや浮き等を起こしません。） 
③ 透湿度が低いので優れたシールができます。 
   透湿度：１．５５ g/㎡ 24hr 
④ 耐候性・耐老化性が優れています。 
⑤ 難燃性です。 

 
５． 用 途：  ①テープ自体に耐熱性の必要な場合の熱反射テープ 

 ａ．エンジンルーム内のハーネス・燃料ホース・ブレーキホースの保護 
    （これらに＃４３３を巻き付ける） 
 ｂ．アスベスト・グラスウールなどの断熱材との併用による熱管理 
    （断熱材の外側に巻き付ける） 
② 耐熱ダクトシール 
③ ジェットエンジン用断熱材の補修 
④ 金属箔製造時のスプライス 


	No.433

