
管理番号. PVC005J 2   2010/11/24 1/2  

ビニール粘着テープ

No.21 ﾄｸﾊﾊﾞ

構 成                                

試験方法                               

JIS C 2107 に準じる。

特 長                                

●手で切りやすく、作業しやすい。

●巻き付け性、巻き締り性が良好なテープ。

●重金属成分は、RoHS 指令、ELV を満足しています。

標準サイズ                              

厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（ｍ） 色

0.2 38・50 10・20 黒・白・青・赤・黄・緑・灰・アイボリー・透明

※ 仕様以外は、相談させて頂きます。

粘着剤

ビニル基材
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一般特性                               

項      目 単   位 No.21 ﾄｸﾊﾊﾞ

厚 さ ｍｍ 0.190

引きはがし粘着力

対ステンレス板
N/19mm

（gf/19mm）

3.42

349

対 自 背 面
N/19mm

（gf/19mm）

3.04

310

巻 戻 し 力     

低速(0.3M/min)
N/19mm

（gf/19mm）

4.36

445

高速(30M/min)
N/19mm

（gf/19mm）

10.1

1030

伸 び ％ 222

引 張 り 強 さ
N/19mm

（kgf/19mm）

64.7

6.6

体 積 抵 抗
Ω･㎝

(log Ω･㎝)

2.5×1013

13.4

● 問合せ先 …テクニカルサポートセンター工業材料グループ Ｔ－ＦＯＸ

        E-mail：tfox@nitto.co.jp TEL：0532-41-7838  FAX:0532-41-8446
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