
ＥＡ９４７ＢＪ－０－６（ボードアンカー）

〈仕様〉

ＥＡ９４７ＢＪ－０ ３～１４㎜ １８㎜ ２０／１４ｋｇ

廃番 ＥＡ９４７ＢＪ－１ ０～６㎜

ＥＡ９４７ＢＪ－２ Ｍ５ １１㎜ ２４㎜ ４０／１６ｋｇ

ＥＡ９４７ＢＪ－３ Ｍ６ １３㎜ ２５㎜ ４５／１８ｋｇ

ＥＡ９４７ＢＪ－４ ３～１４㎜ １８㎜ ２０／１４ｋｇ

廃番 ＥＡ９４７ＢＪ－４Ａ ０～６㎜

ＥＡ９４７ＢＪ－５ Ｍ５ １１㎜ ２４㎜ ４０／１６ｋｇ

ＥＡ９４７ＢＪ－６ Ｍ６ １３㎜ ２５㎜ ４５／１８ｋｇ

〈特長〉 〈使用方法〉

・石こうボード用。

・回転を防ぐデザイン。

・幅広い適合ボード範囲。

・耐火性。

・電気メッキ加工したスチール製。
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入数せん断／引張強度
13mmﾎﾞｰﾄﾞに固
定する際の最大
固定可能厚

品番 ネジサイズ 下穴径 ボード板厚

下穴を開ける

ドライバーかフィキシングツール
（EA947BC-2）でアンカーを留める

ネジを一度外し物を取付ける


