
モールダクトR （屋外用）（ケーブル配線保護カバー）

モールダクト(ベース)
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●ストッパー付

ご注意

屋外用

1379頁

720・721頁

規格 品　番 色 入数 最小入数

40型

MDH-40M ミルキーホワイト

6 1
MDH-40G グレー

MDH-40J ベージュ

MDH-40T チョコレート

MDH-40K ブラック

50型

MDH-50M ミルキーホワイト

6 1
MDH-50G グレー

MDH-50J ベージュ

MDH-50T チョコレート

MDH-50K ブラック

70型

MDH-70M ミルキーホワイト

6 1
MDH-70G グレー

MDH-70J ベージュ

MDH-70T チョコレート

MDH-70K ブラック

100型

MDH-100M ミルキーホワイト

4 1
MDH-100G グレー

MDH-100J ベージュ

MDH-100T チョコレート

MDH-100K ブラック

■リブ付

規格 品　番 色 入数 最小入数

40型 MDH-40NM ミルキーホワイト
6 1

MDH-40NT チョコレート

60型

MDH-60NM ミルキーホワイト

6 1
MDH-60NG グレー

MDH-60NJ ベージュ

MDH-60NT チョコレート

MDH-60NK ブラック

■リブ無

●耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
●ケーブル固定用結束バンド穴付です。
●基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
●壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
●40型は、SV、CVTケーブルの22□が配線できます。
●60型は60□×3Cケーブルに最適です。
●リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。

規　格 有効内断面積
（㎜2）

600V SVケーブル 600V CVケーブル 600V VVFケーブル 600V CVTケーブル
8□×3C 14□×3C 22□×3C 38□×3C 60□×3C 100□×3C 2□×1C 3.5□×1C 8□×3C 14□×3C 22□×3C 38□×3C 60□×3C 100□×3C 1.6×2C 1.6×3C 2.0×2C 2.0×3C 2.6×2C 2.6×3C 14□ 22□ 38□ 60□ 100□

 40型  878     1 1  1※ 10  9 1  1 1  7  4  5  4  4 3 1  1※

 50型 1488     2 2 1 15 18 2  2 1 1 11  8  9  7  7 5 2 2 1
 60型 2245.7 4 3 2 1 1 4  3 2 1 1 17 12 14 10 10 7 4 3 2 1
 70型 2234     4 2 2 1 4  3 2 1 17 12 14 10 10 7 3 2 2
100型 6476     8 5 3 2 2 10 7 5 3 2 9 6 4 2

※印はリブ無のみ適合します。（但し、フリージョイントには適合しません）　　　  

〈ケーブル収容可能本数〉

全長：2m

〈リブ無〉

〈リブ付〉

※リブ無の場合、ダクト内での配
管 固 定 に は ロ ッ ク バ ン ド

（SCH-M□K）、ケ ー ブ ル ハ ン
ガー（SCH-R190）が便利です。

※モールダクト変形防止の為、ベースは500㎜
以下でねじ固定してください。

自己消火性樹脂製

屋外用・リブ付

屋外用・リブ無
規格 B H b h
40型 40 30 29 27  
60型 60 50 45 44.5

規格 B H b h リブ高
40型  40 30 29 27   5
50型  50 40 37 36   5
70型  70 40 58 36.5 5

100型 100 79 86 73.5 6

ミルキーホワイト
（M）

グレー
（G）

ベージュ
（J）

チョコレート
（T）

ブラック
（K）

モールダクトの直線接続部には、
連結ソケットをご使用ください。
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