
[VE管用] コネクター

EA947HN-1G～８G

B ΦD L1 L2 ℓ
EA947HN-1G VE16 31 26 17 50 30
EA947HN-2G VE22 31 30 17 54 35
EA947HN-3G VE28 Φ34mm・28（31用） PF1 41 40 23 64 40
EA947HN-4G VE36 Φ42mm PF1　1/4 50 50 25 68 44
EA947HN-5G VE16 31 26 17 50 30
EA947HN-6G VE22 31 30 17 54 35
EA947HN-7G VE28 Φ34mm・28（31用） PF1 41 40 23 64 40
EA947HN-8G VE36 Φ42mm PF1　1/4 50 50 25 68 44

・JIS　C8432
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