
ＥＡ９４８ＢＣ－２１～ＥＡ９４８ＢＣ－２５
（メスネジステンレス製ノブ）

材質…ＳＵＳ３０３（バフ研磨）

Ｍ Ｌf Ｄ Ｈ ｓ Ａ ｄ
ＥＡ９４８ＢＣ－２１ Ｍ４ 9.5 16 9.5 6 2.5 8 7
ＥＡ９４８ＢＣ－２２ Ｍ５ 11.5 20 11.5 7.5 4 10 13
ＥＡ９４８ＢＣ－２３ Ｍ６ 15 24 15 10 5 12 23
ＥＡ９４８ＢＣ－２４ Ｍ８ 18 30 18 12 6 16 45 廃　番
ＥＡ９４８ＢＣ－２５ Ｍ１０ 23 36 23 15 8 20 86 廃　番
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