
EA948BD-21～EA948BD-46　〔ステンレス製〕ノブ

RoHS指令適合品

A B C D

EA948BD-21 8 12 M3X0.5 10 5

EA948BD-22 10 9

EA948BD-23 17 10

EA948BD-24 10 33

EA948BD-25 15 34

EA948BD-26 20 35

EA948BD-27 15 61

EA948BD-28 20 62

EA948BD-29 25 63 廃番

EA948BD-30 30 64

EA948BD-31 20 113

EA948BD-32 25 115 廃番

EA948BD-33 30 117 廃番

EA948BD-34 25 179

EA948BD-35 30 182 廃番

EA948BD-36 40 188 廃番

EA948BD-41 8 12 M3X0.5 6 5

EA948BD-42 10 14 M4X0.7 8 10

EA948BD-43 16 20 M5X0.8 10 30

EA948BD-44 20 24 M6X1 12 55

EA948BD-45 24 30 M8X1.25 16 100

EA948BD-46 28 35 M10X1.5 20 155

●材質
品番 ノブ

EA948BD-21～36

EA948BD-41～46

●特長
･耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械に最適です。

-

品番 仕様
サイズ（mm） 重量

(g）

雄ねじ

SUS304

14 M4X0.7

16 20 M5X0.8

20 24 M6X1

雌ねじ

SUS303

24 30 M8X1.25

28 35 M10X1.5

雄ねじ

10


