
ＥＡ９４８ＣＢ－１０１～－１４８
（オネジクランプバー）

○ クランピングポジションを変えずに、位置を安全で
   便利な方向に調整できます。
○ 狭い場所でもレバーをセットできますので、取付け
   ｽﾍﾟｰｽの節約になります。

○ レバー  材質  亜鉛ダイキャスト
    カラー     オレンジ
   ネジ部   スチール（黒染め）

歯数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ H Ｊ Ｋ Ｌ 重量（ｇ） －ドライバー トルクス
ＣＢ－１０１ 16 40 31 34 14 7 24.5 10 4 M5X0.8 9 10 40
ＣＢ－１０２ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 15 41
ＣＢ－１０３ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 20 42
ＣＢ－１０４ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 25 43
ＣＢ－１０５ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 30 45
ＣＢ－１０６ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 40 47
ＣＢ－１０７ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 50 49

（単位mm）
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歯数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ H Ｊ Ｋ Ｌ 重量（ｇ） －ドライバー トルクス
ＣＢ－１１１ 16 40 31 34 14 7 24.5 10 4 M6X1 9 10 40
ＣＢ－１１２ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 15 41
ＣＢ－１１３ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 20 42
ＣＢ－１１４ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 25 43
ＣＢ－１１５ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 30 45
ＣＢ－１１６ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 40 47
ＣＢ－１１７ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 50 49

（単位mm）

歯数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ H Ｊ Ｋ Ｌ 重量（ｇ） －ドライバー トルクス
ＣＢ－１２１ 20 65 42.5 45.5 19 9.5 28.5 13.5 6.5 M8X1.25 12 15 100
ＣＢ－１２２ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 20 101
ＣＢ－１２３ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 25 102
ＣＢ－１２４ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 30 103
ＣＢ－１２５ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 40 110
ＣＢ－１２６ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 50 115
ＣＢ－１２７ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 60 120

（単位mm）

歯数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ H Ｊ Ｋ Ｌ 重量（ｇ） －ドライバー トルクス
ＣＢ－１３１ 22 80 54.5 58.5 22 11 37 16 10 M10X1.5 14 20 150
ＣＢ－１３２ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 25 153
ＣＢ－１３３ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 30 157
ＣＢ－１３４ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 40 162
ＣＢ－１３５ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 50 170
ＣＢ－１３６ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 60 170

（単位mm）

歯数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ H Ｊ Ｋ Ｌ 重量（ｇ） －ドライバー トルクス
ＣＢ－１４１ 24 95 63 67.5 27.5 13 43 19 10 M12X1.75 17 25 235
ＣＢ－１４２ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 30 240
ＣＢ－１４３ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 40 246
ＣＢ－１４４ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 50 252
ＣＢ－１４５ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 60 260
ＣＢ－１４６ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 70 270
ＣＢ－１４７ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 80 280
ＣＢ－１４８ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 90 290

（単位mm）

規格（適応工具の呼び）
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