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材質…レバー：亜鉛ダイカスト/静電塗装 カラー：ブラック
         ネジ：トメネジ：SUM22Ｌ、四三酸化鉄被膜（黒）
         ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ：SWPB

Ｍ Ｌf Ｒ Ｈ Ｈ’ h s Ｄ d 歯数 最大荷重（Ｎ） 最大締付力（ｋＮ） 質量（ｇ）
ＣＣ－１１ 5 12 45 35 38.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 35
ＣＣ－１２ 6 16 45 35 38.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 33
ＣＣ－１３ 8 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 74
ＣＣ－１４ 10 25 78 55 59 36 8 21 16 26 290 16 119
ＣＣ－１５ 12 32 92 65 69 43 11 24 19 28 420 23 178

（単位ｍｍ）


