
ＥＡ９４８ＣＥ－１１～－１４
（回転ハンドル）

○ グリップ材質  アルミ合金
     処理   バフ研磨
○ ネジ部   材質 スチール
      処理  亜鉛メッキ
○ ネジ部先端の六角穴をレンチで
   締めて取付けできます。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 重量(g)
ＣＥ－１１ 16 49 10 11 M6X1 3 5.5 35
ＣＥ－１２ 20 61 13 13 M8X1.25 4 6 55
ＣＥ－１３ 25 75 16 14 M10X1.5 5 8 95
ＣＥ－１４ 32 90 20 21 M12X1.75 6 10.5 195

（単位mm)
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