
 ＥＡ９４８ＤＪ－１０１～－１３３
（ボールスクリュー）

○ 全球タイプは点で受けます。
○ 本体材質  ＳＣＭ４３５
     処理       黒染め
     硬度       ＨＲＣ３３～３９
○ ボール材質  ＳＵＪ２
     硬度       ＨＲＣ５６～６０

ﾎﾞｰﾙ径 Ａ Ｂ Ｄ Ｆ 重量（ｇ）
ＤＪ－１０１ 6.5 0.5
ＤＪ－１０２ φ2.5 10.5 M4X0.7 2 0.75 0.7
ＤＪ－１０３ 16.5 1.1
ＤＪ－１０６ 8.8 0.8
ＤＪ－１０７ φ3.0 12.8 M5X0.8 2.5 1 1.3
ＤＪ－１０８ 20.8 2.3
ＤＪ－１１１ 10.9 1.5
ＤＪ－１１２ φ4.0 16.9 M6X1 3 1.4 2.4
ＤＪ－１１３ 25.9 3.9
ＤＪ－１１６ 13.3 3.2
ＤＪ－１１７ φ5.5 21.3 M8X1.25 4 1.9 5.7
ＤＪ－１１８ 31.3 8.9
ＤＪ－１２１ 17.7 6.8
ＤＪ－１２２ φ7.0 26.7 M10X1.5 5 2.4 11.2
ＤＪ－１２３ 36.7 16.2
ＤＪ－１２６ 22 12.4
ＤＪ－１２７ φ8.7 32 M12X1.75 6 2.85 19.6
ＤＪ－１２８ 42 28.5
ＤＪ－１３１ 28 28
ＤＪ－１３２ φ12.0 38 M16X2 8 4 41
ＤＪ－１３３ 53 48

（単位mm）

Ｂ


