
 ＥＡ９４８ＤＪ－３０１～－３２３
（ボールキャップスクリュー）

○ 全球タイプは点で受けます。
○ 本体材質  ＳＣＭ４３５
     処理       黒染め
     硬度       ＨＲＣ３３～３９
○ ボール材質  ＳＵＪ２
     硬度       ＨＲＣ５６～６０

ﾎﾞｰﾙ径 Ａ Ｂ Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ 重量（ｇ）
ＤＪ－３０１ 16.9 5.3
ＤＪ－３０２ φ4.0 25.9 10 6 Ｍ6Ｘ1 5 1.4 7.3
ＤＪ－３０３ 40.9 11
ＤＪ－３０６ 21.3 13.5
ＤＪ－３０７ φ5.5 36.3 13 8 M8X1.25 6 1.9 19
ＤＪ－３０８ 51.3 25
ＤＪ－３１１ 26.7 26
ＤＪ－３１２ φ7.0 41.7 16 10 M10X1.5 8 2.4 34
ＤＪ－３１３ 61.7 47
ＤＪ－３１６ 32 40
ＤＪ－３１７ φ8.7 52 18 12 M12X1.75 10 2.85 56
ＤＪ－３１８ 82 83
ＤＪ－３２１ 43 91
ＤＪ－３２２ φ12.0 63 24 16 M16X2 14 4 122
ＤＪ－３２３ 93 173

（単位mm）

Ｅ


