
 
ＥＡ９４８ＤＮ－１０１～－１５３
（パッド付スラストボルト）

○ 材質  Ｓ４５Ｃ
    処理  焼入・焼戻  黒染め

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 重量（g)
ＤＮ－１０１ 27 9
ＤＮ－１０２ 42 13
ＤＮ－１１１ 43 28
ＤＮ－１１２ 63 16 9 4 M8X1.25 37
ＤＮ－１１３ 83 46
ＤＮ－１２１ 64 50
ＤＮ－１２２ 84 20 11 5 M10X1.5 60
ＤＮ－１２３ 104 70
ＤＮ－１３１ 65 75
ＤＮ－１３２ 85 95
ＤＮ－１３３ 105 25 13 6 M12X1.75 110
ＤＮ－１３４ 130 130
ＤＮ－１４１ 85 170
ＤＮ－１４２ 105 190
ＤＮ－１４３ 130 32 15 8 M16X2 230
ＤＮ－１４４ 155 265
ＤＮ－１５１ 105 310
ＤＮ－１５２ 130 40 16 10 M20X2.5 360
ＤＮ－１５３ 155 410

（単位mm）

12 7 3 M6X1


