
ＥＡ９４８ＤＰ－１～－５９
（スタッドボルト）

○ 材質  ＳＣＭ４３５
    処理  焼入焼戻  黒染め

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 重量（g)
ＤＰ－１ 50 20 20
ＤＰ－２ 63 25 25
ＤＰ－３ 80 32 M8X1.25 φ7.1 35
ＤＰ－４ 100 32 40
ＤＰ－５ 125 32 45
ＤＰ－６ 160 32 55
ＤＰ－１１ 50 20 30
ＤＰ－１２ 63 25 40
ＤＰ－１３ 80 32 M10X1.5 φ8.9 45
ＤＰ－１４ 100 40 55
ＤＰ－１５ 125 40 70
ＤＰ－１６ 160 40 90
ＤＰ－１７ 200 40 110
ＤＰ－２１ 50 20 40
ＤＰ－２２ 63 25 50
ＤＰ－２３ 80 32 M12X1.75 φ10.7 65
ＤＰ－２４ 100 40 80
ＤＰ－２５ 125 40 100
ＤＰ－２６ 160 40 125
ＤＰ－２７ 200 40 160 （単位mm)

続く↓



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 重量（g)
ＤＰ－３１ 63 25 90
ＤＰ－３２ 80 32 125
ＤＰ－３３ 100 40 145
ＤＰ－３４ 125 40 180
ＤＰ－３５ 160 50 M16X2 φ14.5 230
ＤＰ－３６ 200 50 290
ＤＰ－３７ 250 63 360
ＤＰ－３８ 315 63 450
ＤＰ－３９ 400 63 570
ＤＰ－４０ 500 63 710
ＤＰ－５１ 80 32 180
ＤＰ－５２ 100 40 230
ＤＰ－５３ 125 40 280
ＤＰ－５４ 160 50 360
ＤＰ－５５ 200 50 M20X2.5 φ18.3 460
ＤＰ－５６ 250 63 550
ＤＰ－５７ 315 63 690
ＤＰ－５８ 400 63 880
ＤＰ－５９ 500 63 1100

（単位mm)


