
ＥＡ９４８ＤＶ－１～－２８
（ヒンジボルト）

○ 材質  Ｓ４５Ｃ
    処理  焼入焼戻  黒染め

Ａ Ｂ Ｃ D E Ｆ 重量（g)
ＤＶ－１ 35 20 13
ＤＶ－２ 50 25 16
ＤＶ－６ 35 20 25
ＤＶ－７ 50 30 18 9 M8X1.25 30
ＤＶ－８ 75 30 40
ＤＶ－１１ 50 30 45
ＤＶ－１２ 75 45 20 12 M10X1.5 60
ＤＶ－１３ 100 45 80
ＤＶ－１６ 50 30 73
ＤＶ－１７ 75 50 25 14 M12X1.75 95
ＤＶ－１８ 100 50 120
ＤＶ－１９ 125 50 125
ＤＶ－２１ 100 50 210
ＤＶ－２２ 125 60 32 17 M16X2 250
ＤＶ－２３ 150 60 300
ＤＶ－２６ 100 55 340
ＤＶ－２７ 125 65 40 22 M20X2.5 400
ＤＶ－２８ 150 65 485

（単位mm)

18

8

10

12

16

14 7 M6X16


