
耐油

耐油性

E

耐候性

耐候
表示型式

IP67

保護等級

ラインナップ

増えました！

ＯＡ-ＷＷ16-04/12

PAT.P
特許出願中

1807 O-01

ワイドタイプワイドタイプ

NEW

従来タイプ

ワイドタイプ

OA-W1606

OA-WW16-04/12

OA-WW16-08/15

φ4 φ5 φ6 φ10φ7 φ11 φ12φ9 φ13φ3 φ14 φ16φ8φ4 φ5 φ6 φ10φ7 φ11 φ12φ9 φ13φ3 φ14 φ15φ15 φ16φ8

ＯＡ-ＷＷ16-08/15

158～ 158～

～ 1212
～44

NEW

OA-W1608

OA-W1609

OA-W1611

OA-W1613

OA-W1614



174

■ 型式 ・ 仕様

OA-WW16-04/12 OA-WW16-04/12B

適合電線径
（mm）

黒 ベージュ

φ4 ～φ12

取付穴
（mm）

φ21

型  式

取付ねじ

CTG16 （G1/2）

適合板厚

4mm 以下

使用周囲温度

－25 ～＋80℃

本体質量

ゴムブッシュ

ロックナット

Oリング

ニップル

Wシール

ナイロン66
（難燃グレードUL94V-2）

ナイロン66
（難燃グレードUL94V-2）

ポリプロピレン
（難燃グレードUL94V-0）

耐油性タイプNBR
耐候性タイプEPDM

耐油性タイプNBR
耐候性タイプEPDM

締付キャップ
ナイロン66
（難燃グレードUL94V-2）

6.3

2
6

Max.36.210

2
4

φ
2
7

2
4

■ 外形寸法図 ■ 材　質

約 15g

OA-WW16-04/12E OA-WW16-04/12EB

適合電線径
（mm）

φ4 ～φ12

取付穴
（mm）

φ21

型  式 取付ねじ

CTG16 （G1/2）

適合板厚

4mm 以下

使用周囲温度

－25 ～＋80℃

本体質量

約 15g

　

■ 耐油性タイプ

■ 耐候性タイプ

NBR：二トリルゴム
EPDM：エチレンプロピレンゴム

■ 作業手順

■ 新Ｗシール構造

ゴムブッシュを圧縮するＷシールの二段変形により収縮可動範囲を拡大 スパイラル収縮によりゴムブッシュを均一に圧縮

ゴムブッシュ

Ｗシール

収縮前 収縮後 収縮前 収縮後

一段目

二段目

１ ２ ３ ４

キャプコンを取付ける。 電線を通す。 電線を固定する。
締付キャップを締めて電線を固定する。

電線が固定されているか確認する。

・ 穴 1 つに対して電線は 1 本で使用してください。

・ 電線被服の材質、硬度により締付トルク、電線保持力が異なります。

・ 経年により電線の外径が変化すると保持力、防水性能が低下します。

【リミットスイッチなどのタップ加工穴への取付】 めねじ部への取付けは、ロックナットを外し、平滑面にＯリングがねじれないよう取り付けてください。

・ 適合電線径以外、又は円形の電線以外（平形、平行コードなど）の使用は性能を確保できません。

・ ロックナット、締付キャップの締付量を各々適正に管理するには、ニップルをスパナ等で固定しながら

　締付キャップを締め付けてください。(HP 記載 技術資料 「締付量 参考値」 参照）

ゴムブッシュ：黒 Ｏリング：黒

ゴムブッシュ：青 Ｏリング：青
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φ8 ～φ15OA-WW16-08/15 OA-WW16-08/15B

OA-WW16-08/15E OA-WW16-08/15EB φ8 ～φ15 約 17g

約 17g

【OA-WW16-04/12】

【OA-WW16-08/15】

　

9015
四角形

9015
線

9015
四角形

9015
テキスト ボックス
EA948HF-4

9015
テキスト ボックス
EA948HF-24

9015
テキスト ボックス
EA948HF-8
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