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ＧＧ－２．６ Ｍ２．６
○ 鉄製 ＧＧ－３ Ｍ３
○ ユニクロメッキ付

Ｍ２ Ｍ２．６ Ｍ３
0.4 0.45 0.5

m 基準寸法 1.6 2 2.4
許容差 0-0.25 0-0.25 0-0.25

s 基準寸法 4 5 5.5
許容差 0-0.2 0-0.2 0-0.2

e 約 4.6 5.8 6.4
dk/dw 約 3.8 4.7 5.3

ネジの呼び
ピッチ（並目）


