
ＥＡ９４９ＨＪ－６１～－１２５
（ステンレス製カットボルト）

○ 材質  ＳＵＳ３０４
○ 並目

Ｌ ネジ径 重さ(g)
ＨＪ－６１ 50 Ｍ６ 8
ＨＪ－６２ 75 Ｍ６ 12
ＨＪ－６３ 100 Ｍ６ 17
ＨＪ－６４ 125 Ｍ６ 21
ＨＪ－６５ 150 Ｍ６ 25

Ｌ ネジ径 重さ(g)
ＨＪ－８１ 50 Ｍ８ 15
ＨＪ－８２ 75 Ｍ８ 23
ＨＪ－８３ 100 Ｍ８ 30
ＨＪ－８４ 125 Ｍ８ 38
ＨＪ－８５ 150 Ｍ８ 45

Ｌ ネジ径 重さ(g)
ＨＪ－１０１ 50 Ｍ１０ 24
ＨＪ－１０２ 75 Ｍ１０ 37
ＨＪ－１０３ 100 Ｍ１０ 49
ＨＪ－１０４ 125 Ｍ１０ 62
ＨＪ－１０５ 150 Ｍ１０ 74

Ｌ ネジ径 重さ(g)
ＨＪ－１２１ 50 Ｍ１２ 35
ＨＪ－１２２ 75 Ｍ１２ 53
ＨＪ－１２３ 100 Ｍ１２ 71
ＨＪ－１２４ 125 Ｍ１２ 89
ＨＪ－１２５ 150 Ｍ１２ 107

Ｌ

ネジ径


