
ＥＡ９４９Ｋ－１０～－５０
（ファインUナット用ソケット）

○ ファインUナット専用工具です。
○材質　スチール(SCM-435)
○ ソケット部分のみ

Ⅰ・ソケット寸法表

（単位：mm）
品番 呼び Uﾅｯﾄ適用ｻｲｽﾞ Ｄ Ｌ ｈ１ ｈ2 重量（g) 差込角

EA949K-10 ００ M10×0.75 23 36 4.4 24 53
EA949K-12 ０１ M12×1.0 27 37 4.6 25 56
EA949K-15 ０２ M15×1.0 31 38 5.7 26 76
EA949K-17 ０３ M17×1.0 34 39 5.6 27 91
EA949K-20 ０４ M20×1.0 38.5 40 6.9 28 112
EA949K-25 ０５ M25×1.5 45.5 46.6 30.5 174
EA949K-30 ０６ M30×1.5 53 50 34 248
EA949K-35 ０７ M35×1.5 60.5 53.5 9.2 37.5 326
EA949K-40 ０８ M40×1.5 67 57 10.2 41 408
EA949K-45 ０９ M45×1.5 74.5 60.5 11.2 44.5 518
EA949K-50 １０ M50×1.5 80 64 12.2 48 622

外観：リン酸マンガン化成被膜処理
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