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重量(g)
内径(d) 外径(D) 幅(b) 厚み(t) (１個)

EA949LY-102 M2 2.1 4.4 0.9 0.5 83 0.04
EA949LY-103 M3 3.1 5.9 1.1 0.7 112 0.09
EA949LY-104 M4 4.1 7.6 1.4 1.0 90 0.21
EA949LY-105 M5 5.1 9.2 1.7 1.3 75 0.39
EA949LY-106 M6 6.1 12.2 2.7 1.5 54 0.93
EA949LY-108 M8 8.2 15.4 3.2 2.0 31 1.88
EA949LY-110 M10 10.2 18.4 3.7 2.5 18 3.32
EA949LY-112 M12 12.2 21.5 4.2 3.0 12 5.33

品番
サイズ(mm)

入数呼び

●材質…鉄(ユニクロメッキ)


